
 ワイド入力範囲 

 170mΩ Nチャネル ハイサイド MOSFET内蔵 

 可変スイッチング周波数：50KHz~500KHz 

 マスタ・スレーブ動作 

 可変ソフトスタート 

 エミュレート電流モード制御 

 eTSSOP 20ピンパッケージ 

 車載対応 －Q 品 AECQ100 Grade 1 and 0 

 幅広い入力バス対応 

 効率もしくは小型化に最適化 

 ビートノイズ削減 

 高速負荷応答、ローノイズ 

 立ち上がりインラッシュ電流抑制制御 

 12V、24V、48V入力バス機器 

 各種産業機器、医療機器 

 通信インフラ機器 

 車載アプリケーション 

LM(2)5576 
入力6V~42V（25576）/75V（5576）、 
出力3A SIMPLE SWITCHER® 降圧DCDCコンバータ 

TOOLS 

 LM25576EVAL 

 LM5576EVAL 

 WEBENCH対応 JAJW010 

特長 利点 

アプリケーション 



IMPORTANT NOTICE 


