
TPS54331/231 
入力3.5V~28V  降圧DCDCコンバータ 

 可変最低出力電圧： 0.8V 

 80mΩ ハイサイドMOSFET集積 

 軽負荷時でのパルススキップ動作 

 1uA シャットダウン電流 

 570KHzスイッチング周波数 

 可変ソフトスタート 

 電流モード動作 

 低出力動作でプロセッサ電源に対応 

 フル負荷での85％以上の効率 

 出力3.3V@20mAでの80%高効率 

 シンプル設計 

 立ち上げ時での突入電流削減 

 セラミック、電解と各種のコンデンサに対応 

 TPS54331EVM-232 

 TPS54231EVM-372 

 WEBENCH対応 

 セットトップボックス等のコンシューマー機器 

 産業機器でのシステム電源  

 その他幅広いエリアでのPOL電源 PH
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TPS54331 570kHz 3A 8SOIC, 

HSOIC8 

TPS54231 570kHz 2A 8SOIC 
JAJW029 

特長 

アプリケーション 

利点 
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IMPORTANT NOTICE 


