
 ワイド入力範囲 

 Nチャネル ハイサイド MOSFET内蔵 

 2%精度フィードバック基準電圧 

 オンタイム固定制御 

 UVLO 

 過電流保護 

 過熱保護 

 

 VSSOP 8ピン, WSON 8ピン（4x4mm) パッケージ 

 幅広い入力バス対応 

 小型インダクタ可能 

 高速負荷応答 

 位相補償部品不要 

 シンプルな簡単設計 

 UVLO、過電流、過熱保護による安全設計 

 12V、24V、48V入力バス機器 

 各種産業機器、医療機器 

 車載アプリケーション等 

LM5007 
入力9V~75V 出力0.5A COT制御  
降圧DCDCコンバータ 

TOOLS 

 LM5007EVAL 

 WEBENCH対応 
JAJW017 

特長 利点 

アプリケーション 



IMPORTANT NOTICE 


