
TPS54318/218 
入力2.95V~6V 出力3A/2A 同期整流降圧コンバータ 

 30mΩ MOSFET内蔵 

 全温度範囲で1%精度の0.8V基準電圧 

 200Khz~2Mhz可変スイッチング周波数 

 外部クロックとの同期運転 

 3x3mm 16ピン QFNパッケージ 

 最大95%高効率 

 サブマイコン、FPGA等へ最適電源 

 小型出力インダクタ、コンデンサ可 

 ビートノイズ削減 

 2A版TPS54218とピンコンパチ 

 ネットワーク、通信インフラ機器 

 サーバー 

 セットトップボックス機器 

 その他各種システム電源 

TPS54318EVM-512 

TPS54218EVM-511 

WEBENCH対応 

TPS54318 

JAJW028 

特長 

アプリケーション 

利点 



IMPORTANT NOTICE 


