
 オートモーティブ周辺 アフターマーケット 

 産業機器 

 PLC, 計測機器、E-Meter, セキュリティー関連等 

 AC アダプタ充電装置 

 全負荷時での高効率 

 軽負荷時での低ドロップ電圧出力 

 高周波数での小型外部部品使用可 

 小型トータルサイズ 

 3.5A 92mΩハイサイドMOSFET内蔵 

 軽負荷時でのEco-ModeTM搭載の電流モード制御 

 ブーストスイッチ内蔵 

 可変スイッチング周波数 100kHz~2.5MHz 

 146uA無負荷時消費電流 

 1uA シャットダウン時電流 

 インタ－ナルソフトスタート 

 全温度範囲での1%精度の基準電圧 

 出力セラミックコンデンサでの安定した出力 

 動作接合温度 Tj：‐40~150℃ 

 HSOIC8 パッケージ  

TPS54340(3.5A)/240(2.5A)   
入力4.5V~42V 出力3.5A/2.5A  
SWIFTTM 降圧コンバータ 
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TPS54340 4.5V~42V 3.5A 

TPS54240 3.5V~42V 2.5A WEBENCH対応 
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