
TPS6223x 
入力2.05~6V 出力0.5A 降圧DCDCコンバータ 

 

TPS62230EVM 

 パワーセーブモード PFM 

 PFM/PWM選択可能 

 良好なAC負荷レギュレーション、高PSRR 

 低出力リップル 10mV @ PFM 

 1x1.5mm, 高さ0.6㎜ QFNパッケージ 

 高効率最大94% 低消費電流22uA 

 全負荷での高効率、安定出力電圧の選択：
PFM/PWM選択 

 高効率へのリニアレギュレータからの置き換え 

 ノイズ敏感アプリケーションへのスイッチング周
波数のフィルタリング 

 トータル面積12㎜2 小型ソリューション 

 各種ポータブル機器 

 オーディオ機器 

 ローパワーワイヤレス機器 

 LDOからの置き換え 

JAJW040 

特長 

アプリケーション 

利点 



IMPORTANT NOTICE 


